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 30cm white plastic cased wall RS branded clock, with mineral glass lens  

 Fully sealed with rubber gaskets front and back 

 Suitable for damp and humid conditions, but NOT for sauna use 

 White dial with 12 hour markings and minute track printed in black 

 Fitted with a quartz battery movement 

 1 x AA size battery supplied 

 Dimensions 300mm diameter x 40mm deep, weight 740gm 

 Viewing distance up to 25 metres 

 

 

Datasheet

RS, Professionally Approved Products, gives you professional quality parts across all products categories. Our range has
been testified by engineers as giving comparable quality to that of the leading brands without paying a premium price.



 

German 

30cm weiß Kunststoff verkleidet Wand RS Marken-Uhr mit Mineralglas Linse vollständig versiegelt mit 
Gummi-Dichtungen-Vorder- und Rückseite geeignet für Feuchte und feuchten Bedingungen, aber nicht 
für Sauna Gebrauch White Zifferblatt mit 12-Stunden-Markierungen und Minute Track gedruckt in 
schwarz ausgestattet mit einem Quarzwerk Batterie 1 ' x AA Größe Batterie geliefert Abmessungen 
300mm Durchmesser X 40 mm tief, Gewicht 740 GR Betrachtungsabstand bis zu 25 m 

French 

plastique blanc 30cm tubé RS mur marque horloge, avec lentille en verre minéral entièrement revêtu de 
caoutchouc joints recto et verso adapté pour des conditions humides et humides, mais pas pour 
l'utilisation de sauna blanc cadran avec marquages de 12 heure et minute piste imprimé en noire équipée 
d'un mouvement à quartz pile 1 x pile AA fournie Dimensions Diamètre 300mm x 40 mm de profondeur, 
poids 740gm distance de visualisation jusqu'à 25 mètres 

Dutch 

30cm wit kunststof cased muur RS klok, gebrandmerkt met mineraal glaslens volledig afgedicht met 
rubber afdichtingen voor- en achterkant geschikt voor vochtige en vochtige omstandigheden, maar niet 
voor sauna gebruik wit bellen met 12 uur markeringen en minuut spoor afgedrukt in zwart voorzien met 
een batterij quartz uurwerk 1 x AA formaat batterijen geleverd afmetingen 300mm diameter x 40 mm 
diep, 740gm kijkafstand tot 25 meter van het gewicht  

Italian 

30cm bianco plastica cased RS parete orologio, di marca con lente in vetro minerale completamente 
sigillato con gomma guarnizioni anteriore e posteriore adatto per condizioni di umide e umido, ma non 
per uso sauna White dial con le marcature di 12 ore e traccia minuti stampato in nero aderente con 
movimento al quarzo batteria 1 x batteria formato AA in dotazione dimensioni diametro 300mm x 40 mm 
profondità, peso 740gm distanza di visione fino a 25 metri  

Danish 

30cm hvid plast hylstre væg RS mærkevarer ur, med mineral glaslinse fuldt forseglet med gummi 
pakninger og bagside velegnet til fugtige og fugtige betingelser, men ikke til sauna brug hvide ringe med 
12 time markeringer og minut spor trykt i sort udstyret med et batteri urværk 1 x AA størrelse batteri 
medfølger dimensioner 300mm diameter x 40 mm dyb, vægt 740gm synsafstand op til 25 meter  

Spanish 

plástico blanco 30cm entubado RS pared reloj, la marca con la lente de cristal mineral completamente 
sellada con goma Juntas frontales y posteriores, conveniente para las condiciones húmedas y húmedas, 
pero no para el uso de la sauna blanco marcado con marcas de 12 horas y minutería impreso en negro 
cabido con un movimiento de cuarzo batería 1 x pila tamaño AA suministradas dimensiones 300mm de 
diámetro x 40 mm de profundidad, peso 740gm hasta 25 metros de distancia de la visión 

RS, Professionally Approved Products, gives you professional quality parts across all products categories. Our range has
been testified by engineers as giving comparable quality to that of the leading brands without paying a premium price.


