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(WISO) FICHE TECHNIQUE

Poteau / Post

Gamme / Range SIGN
R:;é;re::cee/ PPC 1001 RB
Code usine NC

Douane / Customs 39269097
EAN 3321364000190

Longueur base / Base 330 mm DESCRIPTION :

length Poteau monobloc

Largeur b.ase / Base 330 mm Bosg |esTée

width Fabriqué en ABS

Hauteur poteau / Post Coloris rouge et blanc — base noire
o 950 mm S ) "

height Possibilité de fixer une chaine ou un panneau
Diamétre poteau / Post d'information gréce au cabochon et & I'anneau sur la

i 50 mm -

diameter téte
Poids / Weight 6.5kg Possibilité de fixer une traverse
EMBALLAGE :
- 2 éléments par carton

Fabriqué en / Made of ABS DESCRIPTION :

One piece post

Rouge ef blanc / Red Loaded base

Coloris / Color

CITERLE Made of ABS
Color: red and white — black base
Possibility fo fix a chain or an information sign thanks to
the nut and the ring on the head
Possibility to fix a crosstie
PACKING :
- 2 pieces in a carton
‘ UVC/Consumer sales unit ‘ 2 \
Hauteur palette / Pallet 18m
heiihi ! !
Couches par palette / 9
)
I.aiers ier iallet
Produits par palette /
Products ier iullet — 5
Poids pc:(l)esisisv I:i'uth { Pallet 228 kg 332 kg
PPC 1001 RB .] g J
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